
Hoja de medición y de datos resistencia de frenado
Data sheet for braking resistor

Referencia :
Article No. :

6SL3000-1BH31-3AA0

Datos técnicos de pedido sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden haber discrepancias entre los valores calculados y los datos 
de placa!
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.
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Figura similar
Figure similar

Número de pedido del cliente :
Client order no. :

 
 

Nº. de pedido Siemens :
Order no. :

 
 

Número de oferta :
Offer no. :

 
 

Nota :
Remarks :

 
 

Nº. de item :
Item no. :

 
 

Número de envío :
Consignment no. :

 
 

Proyecto :
Project :

 
 

Datos asignados
Rated data

Potencia asignada PDB
Rated power PDB

25 kW

Potencia asignada max. 
Rated power, max. 125 kW

Datos técnicos generales
General technical specifications

Resistencia
Resistance 9,8 Ω

Tensión del circuito intermedio
DC link voltage 890 … 1.035 V

Tensión circ. intermedio, máx.
DC-link voltage, max. 1.035 V

Datos mecánicos
Mechanical data

Grado de protección
Degree of protection

IP20 / UL open type
IP20 / UL open type

Peso neto
Net weight 50 kg (110,23 lb)

Dimensiones
Dimensions

Anchura
Width 740 mm (29,13 in)

Altura
Height 600 mm (23,62 in)

Profundidad
Depth 486 mm (19,13 in)

Conexiones
Connections

Conexión de potencia
Power connection

Tipo
Version

Varilla roscada M10
M10 screw studs

Sección de conector
Conductor cross-section 50,0 mm² (AWG 1)


