
Технический паспорт для Выходной дроссель
Data sheet for Output reactor

Номер артикула :
Article No. :

6SL3000-2AH31-5AA0

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными 
данными и данными на заводской табличке.
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.
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Иллюстрация аналогичная
Figure similar

№ заказа клиента :
Client order no. :

 
 

№ заказа Siemens :
Order no. :

 
 

№ предложения :
Offer no. :

 
 

Примечание :
Remarks :

 
 

№ позиции :
Item no. :

 
 

Ком. № :
Consignment no. :

 
 

Проект :
Project :

 
 

Номинальные параметры
Rated data

Номинальный ток
Rated current 150,00 A

Мощность потерь
Power loss 0,335 кВт

Механические данные
Mechanical data

Степень защиты
Degree of protection

IP00
IP00

Масса нетто
Net weight 25,8 кг (56,88 фунта)

Размеры
Dimensions

Ширина
Width

270 мм (10,63 дюйма)

Высота
Height

248 мм (9,76 дюйма)

Глубина
Depth

200 мм (7,87 дюйма)

Соединения
Connections

Силовое соединение двигателя
Power connection motor

Исполнение
Version

Плоское соединение для винта M10 
flat connector for M10 screw

Длина кабеля двигателя, макс.
Max. motor cable length

Экранированный
Shielded 300 м (984,25 ft)

Без экранирования
Unshielded 450 м (1 476,38 ft)

PE-соединение
PE connection

Исполнение
Version

Винт M6 
M6 screw


