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Afbeelding soortgelijk
Figure similar

Opdrachtnummer van de klant :
Client order no. :

 
 

Siemens-opdracht-nr. :
Order no. :

 
 

Offerte-nr. :
Offer no. :

 
 

Opmerking :
Remarks :

 
 

Item-nr. :
Item no. :

 
 

Comm.-nr. :
Consignment no. :

 
 

Project :
Project :

 
 

Elektrische gegevens
Electrical data

Ingang
Input

Aantal fasen
Number of phases 3 AC

Netspanning
Line voltage 380 - 480 V

Bypass-relais inbegrepen
Bypass contactor included

Nee
No

Nominale gegevens
Rated data

Stroomopname (DC 24 V)
Power requirement (DC 24 V) 0,17 A

Stuurstroom (bij inschakelen 230 V AC)
Control current (when switching on 230 V AC) 10,5 A

Schakelstroom (tijdens bedrijf 230 V 
AC)
Switching current (when operating 230 V AC)

4,6 A

Kortsluitbestendigheid1)

Short-circuit strength 21.000 A

Tussencircuitcapaciteit
DC link capacitance 230.400 µF

Mechanische gegevens
Mechanical data

Veiligheidsklasse
Degree of protection

IP00
IP00

Bouwvorm
Type of construction

Chassis
Chassis

Bouwgrootte
Frame size JI

Nettogewicht
Net weight 480 kg (1.058,22 lb)

Afmetingen
Dimensions

Breedte
Width

505 mm (19,9 in)

Hoogte
Height

1.750 mm (68,90 in)

Diepte
Depth

544 mm (21,42 in)

Algemene technische gegevens
General technical specifications

Vermogensdissipatie (50 Hz 400 V)2)

Power loss (50 Hz 400 V) 8,5 kW

Vermogensdissipatie (60 Hz 460 V)2)

Power loss (60 Hz 460 V) 8,5 kW

Omgevingsvoorwaarden
Ambient conditions

Soort koeling
Type of cooling

luchtgekoeld
air cooled

Doorvoervermogen koellucht
Cooling air throughput 0,40 m³/s (14,13 ft³/s)

Aansluitingen
Connections

Netzijdig
Line side

Uitvoering
Design

gat voor M12
hole for M12

Aantal aansluitingen
Number of connections 6

Diameter van de aansluiting
Conductor cross-section 240 mm² (500 MCM)

PE-geleider
PE conductor

Uitvoering
Design

Moer M12
M12 nut

Aantal aansluitingen
Number of connections 4

Diameter van de aansluiting
Conductor cross-section 240 mm² (500 MCM)

1)Noodzakelijke stroom voor het veilig inschakelen van de aanwezige beveiligingselementen.
Current required for reliably triggering protective devices.

2)Het aangegeven vermogensverlies geeft de maximale waarde bij 100% belasting weer. Tijdens gangbaar bedrijf is dit een lagere waarde.
The specified power loss represents the maximum value at 100% utilization. The value is lower under normal operating conditions.


